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Technische Daten

Material

Gehause: PA 6 o

Deckel: PA 6

Dichtung: CR S

Scheibe: CR H =

Unteres Schnellverschluss-Gehause: PA 6 sw2_

Entflammbarkeit: V2 (nach UL 94)

Schutzklasse: P66 / IP68 - 5 Bar e @ A=
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C |TL %ﬁ

(kurzfristig: -30°C bis +150°C) -

Approbation: VDE nach DIN EN 62444 Gehausewand
Andere Farben auf Anfrage:

Grau RAL 7001, Schwarz RAL 9005

Art.-Nr. @ Offnung Wand-Dicke E @ Klemmweite TL TD SW1andSW2 Max.H VPE

Min-Max Min-Max mm mm mm mm
mm mm

908054 16,3 +/-0,1 0,5-4,0 5,0-10,0 9,0 16,0 22 42,3 50
908055 20,3 +/-0,1 0,5-4,0 6,0-12,0 9,0 20,0 24 40,8 50
908368 25,3+/-0,1 0,5-4,0 11,0-17,0 9,0 25,0 29 43,7 25
908369 32,3+/-0,1 0,5-4,0 15,0-21,0 9,0 32,0 36 50,1 25
908056 Demontage Werkzeug fur @16 und @20

908370 Demontage Werkzeug flr @25 und @32

Wir zeigen’s lhnen!
Unsere AuBendienstmitarbeiter prasentieren
lhnen gerne unsere neue HELUTOP® Easy.

Einfach Termin anfordern unter:
www.helukabel.de /easy
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Faxantwort an: 07150 9209-5501

Was konnen wir fr Sie tun?

Firma

Katalog Kabelzubehor

Vorname, Name

Katalog Kabel & Leitungen

Katalog Daten-, Netzwerk- & Bustechnik Kundennummer
Katalog Medientechnik StraBe, NI
Katalog Windkraft

. . PLZ, Ort
Broschture Photovoltaik
Ruckruf Telefon / Fax
AuBendienstbesuch E-Mail

Kataloge online bestellen?

Geht ganz einfach unter
www.helukabel.de /katalogbestellung

[ Ja, bitte nehmen Sie mich in den HELUKABEL® E-Mail-Newsletter-Verteiler auf.

(bitte ankreuzen)
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